HEIZUNGEN, THERMOSTATE UND HYGROSTATE

FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST
OBERFLACHENTEMPERATURBEGRENZTE
STRAHLUNGSHEIZUNGEN 20-50 W

Die Baureihe der FLH Strahlungsheizungen mit Temperatur-
begrenzung der Heizkdrperoberflache besteht aus drei
Varianten mit Heizleistungen von 20, 30 und 50 Watt.
Typische Anwendung sind innerhalb der Gebaudeinstallation
zu finden, wo versehentliches Berthren von Strahlungs-
heizungen innerhalb von Schaltschranken mdglich ist, wo
offene Hitzequellen gemafl Sicherheitsbestimmungen nicht
zulassig sind oder auch wo benachbarte Bauelemente durch
hdhere Hitzeentwicklungen negativ beeintrachtigt werden.

PRODUKT FLH 020 LST FLH 030 LST FLH 050 LST -

ARTIKEL-NR. mit Klemme 17002105007 17003105007 17005105007 .
innei
ARTIKEL-NR. mit Anschlusskabel 17002105017 17003105017 17005105017

DATEN
Heizleistung (Ta = +20 °C) 20 | 30 | 50 w
AC 50 | 60 Hz

Nennspannung =10 %

230 v
Funktionsbereich 110-250 V AC 50 | 60 Hz
Max. Einschaltstrom 1,1 | 1,2 2,3 A
Max. Oberflachentemperatur 5oL .
Einsatztemperaturbereich —40 ... +70 ¢
ﬁgihg;zsiir:nmungsgemﬁﬂem Fincats IP 44 (Anschlusskabel) und IP 20 (Steckklemm-Anschluss)
Schutzklasse '
Geratekonstruktion Aluminiumprofil, hell eloxiert
Montageart Schnappbefestigung fiir 35 mm Profilschiene nach EN 60715
Anschlussart Anschlusskabel (500 mm) oder Steckklemm-Anschluss
Gewicht 320 450 770 g

ZUBEHOR ARTIKELNUMMER

Thermostat 17111000000
Hygrostat 17207000000
Schaltschrankinnenliifter 18110000000

Weitere Gerédteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

" Oberflachentemperatur bei einer maximalen Schaltschrankinnentemperatur von + 35 °C
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Abmessungen
mm FLH 020 LST FLH 030 LST FLH 050 LST

X 70 70 70

Y1 95 140 215

Y2 37 37 37

Z 50 50 50

L 500 500 500

UND HYGROSTATE
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